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M8 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende

PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 3m

ArtNr.: 7000-08061-0310300
Gewicht: 0.092 kg

Ursprungsland: CZ
Typenbezeichnung: MSFLO-T031_3.0

Vorteile unserer Steckverbinder:

Unsere Steckverbinder sind vielseitig einsetzbar und speziell fir industrielle Umgebungen optimiert. Alle Steckverbinder
werden zu 100 % im Herstellungsprozess geprift, um hdchste Qualitat und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.

Die Kontakte sind vergoldet, was flr eine optimale Leitféhigkeit sorgt. Dank der hohen Schutzart eignen sich die
Steckverbinder hervorragend flir anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Zusétzlich sind sie vibrationsfest — dies wird
durch die Uberwurfmutter mit Rittelsicherung gewahrleisten.

Unsere Steckverbinder sind resistent gegen Ole und Kiihischmiermittel. Die Bestandigkeit bei aggressiven Medien sollte
jedoch applikationsbezogen geprift werden. Abweichende Leitungslangen auf Anfrage lieferbar.

Fehlen Ihnen technische Informationen? Nutzen Sie gerne unser Technikerlexikon, in dem Sie Erlauterungen zu
Kodierungen und weiteren technischen Details finden.

Produktdetails:

Buchse gerade

M8, 4-polig

Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrandelschraube) auf Anfrage

mit Kabeltllle

Das Material der Gehause ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Olbestandigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestandigkeit applikationsbezogen zu Gberprifen. Nahere Details auf
Anfrage.

Abweichende Leitungslangen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt
Abbildungen
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Kabellange 3,00 m

Seite 1
Familie-Bauform M8

Polzahl 4

Kodierung A
Geschlecht female
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Gewinde M8 x 1
Anzugsdrehmoment 0.4 Nm
Schllisselweite SW9

Kabelabgang gerade
passend fiir Wellschlauch (Innen-@) 6.5 mm

Material PUR

Material Kontakt Kupferlegierung
Beschichtung Kontakt vergoldet

Schutzart (EN IEC 60529) IP67, IP66K, IP65
Seite 2

Familie-Bauform offenes Leitungsende
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Abmantellédnge

Kaufméannische Daten

Produkt-PDF fir Artikel 7000-08061-0310300

20 mm

2 MURR

URL Webshop https://shop.murrelektronik.com/7000-08061-0310300
GTIN 4048879230148
EU-Zolltarifnummer 85444290
US-Zolltarifnummer 8544429090
ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-7.1 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-8.1 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-9.1 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ECLASS-13.0 27060311
ECLASS-14.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
ETIM-6.0 EC001855
ETIM-7.0 EC001855
ETIM-8.0 EC001855
ETIM-9.0 EC001855
ETIM-10.0 EC001855
EAN 4048879230148
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 50 vV
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED Nein
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M8 x 1

Gerateschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67, IP66K, IP65

Zusatzbedingung Schutzart

gesteckt, verschraubt

Verschmutzungsgrad 3

BemessungsstoBspannung 1.5kV

Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) |
Mechanische Daten | Materialdaten

Verschraubung Zinkdruckguss

Beschichtung Verschraubung vernickelt

Material Verriegelung Zinkdruckguss

Beschichtung Verriegelung

matt vernickelt

Dichtung

FKM

Mechanische Daten | Montagedaten
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Befestigungsart

Umgebungsbedingungen | Klimatisch

Betriebstemperatur min.

2 MURR

gesteckt, verschraubt, Rittelsicherung

-30°C

Betriebstemperatur max.

85°C

Zusatzbedingung Temperaturbereich

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zum Biegeradius

abhangig von angeschlossener Leitung

ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zuléssigen Biegeradien, da durch zu groBe
Biegekréfte die IP-Schutzart gefahrdet werden kann.

Hinweis zur Zugentlastung

Konformitat
Produktstandard

Installation | Kabel-1

Schitzen Sie die Steckverbinder durch geeignete MaBnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die
Verwendung von Kabelbindern.

EN/IEC 61076-2-104 (M8)

Kabelkennung 031

Kabeltyp 3

Kabelgewicht 30 g/m

UL AWM Style 20549 /10493
Verseilung 1 x 4 wires stranded
Adernanordnung BN, BK, BU, WH
Material Aderisolation PP

Anzahl Adern 4
AuBendurchmesser Aderisolation 1.25 mm £ 0.05 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0.25 mm?2

Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leiteraufbau (Ader) 32 x 0.1 mm
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Material Mantel PUR
AuBendurchmesser (Mantel) 45mm+5%

Mantelfarbe

yellow / RAL 1021

Inhaltsstofffreiheit (Mantel)

bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei

Materialeigenschaften (Mantel)

abriebresistent, adh&sionsarm, maschinell gut verarbeitbar, matt

Leiterwiderstand (Ader) 79 Q/km @ 20 °C
Nennspannung max. 300V
Spannungsfestigkeit (Ader - Ader) 25kV@60s
Spannungsfestigkeit (Ader - Mantel) 25kV@60s
Strombelastbarkeit max. (Ader) 4A

Strombelastbarkeit (Norm)

nach DIN VDE 0298-4

Betriebstemperatur (fest)

-40 °C ... 80 °C /90 °C @ 10000 h Operation

Betriebstemperatur (bewegt)

-25°C ... 80 °C /90 °C @ 10000 h Operation

Betriebstemperatur (Schleppkette)

-25°C ... 80 °C /90 °C @ 10000 h Operation

Flammwidrigkeit

UL 1581 § 1090, CSA FT2, IEC 60332-2-2

Olbestandigkeit

IEC 60811-404

Chemikalienbestandigkeit

gut

sonstige Besténdigkeiten

gut benzinbestandig, hydrolysebestandig, mikrobenbestandig

Hinweis

applikationsbezogen zu prifen

Biegeradius (fest)

5 x Outer diameter

Biegeradius (bewegt)

10 x Outer diameter

Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 10 Mio. @ 25 °C
Verfahrweg (Schleppkette) 10 m @ 25 °C | horizontal
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 3m/s@ 25 °C
Beschleunigung (Schleppkette) 10 m/s2@ 25 °C

Anzahl Torsionszyklen 2 Mio.
Torsionsbeanspruchung +180 °/m
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Torsionsgeschwindigkeit 35 cycles/min
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