
IR RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative

for industrial relays
4 NO/NC contacts
0...230 V AC/DC
without components

Link do produto
Ilustração

Dados comerciais

Produto pode diferir da imagem

ECLASS-6.0 27371603

ECLASS-7.0 27371603

ECLASS-8.0 27371603

ECLASS-9.0 27371603

ETIM-5.0 EC001437

Classificação fiscal 85366990

PDF do produto para o artigo 61300

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 09/05/2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

https://shop.murrelektronik.com/61300?lang=5


GTIN 4048879025935

Quantidade por embalagem 1

Electrical data | Output

Switching voltage AC max. 250 V

Switching voltage DC max. 110 V

Switching current max. 5 A

Installation | Connection

Connection Spring clamp terminals FK

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP40

Mechanical data | Mounting data

Mounting method geschnappt

Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)

Height 76,5 mm

Width 27 mm

Depth 65 mm
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